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Minivalvulas de accionamiento manual
Serie 2

Minivalvulas de panel
3/2 NC,NO
Conexiones M5, cartucho @ 4

MINIVALVULAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL SERIE 2

Esta serie de valvulas miniatura ha sido
realizada expresamente para resolver
todas las exigencias de utilizacion en

el sector de las sefiales de informacion,
teniendo en cuenta las caracteristicas que
hoy en dia requieren estos componentes:
- minimas carreras de intervencion

- minimas dimensiones

CARACTERISTICAS GENERALES

Grupo valvula Vias/Pos. 3/2

Construccion con obturador (centros cerrados)

Materiales cuerpo en AL - obturador en latén - juntas en NBR
Sujecion de panel

Conexiones M5 - cartucho g 4

Temperatura ambiente 0°C + 60°C
Temperatura fluido 0°C +50°C
Presion de trabajo ver modelos

Productos para aplicaciones industriales. 3.25.01
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com. ﬁ
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EJEMPLO DE CODIFICACION
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VALVULAS Y ELECTROVALVULAS 2019
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SERIE:

FUNCION:

3 =3/2vias NC
4=3/2vias NO
8=5/3vias CO

CONEXIONES:
4 =cartucho g 4
5=M5

DISPOSITIVOS:

87 = selector 3 posiciones
89 = digital

97 = galpe de pufo

90 = leva

99 = selector 2 posiciones
92 = pedal

904 = llave

REPOSICIONAMIENTO:

5 =retorno con muelle

0 = estable

2 = desenganche con rotacién
54 = joy stick

I Minivalvulas Mod. 23..-905, 24..-905

237

@13
§ =
- p
@©
~
[
o~ sl
22
B
¥
12 2 VNO9 2 2 VN33 c 30
1113 1113
Mod. Presion de trabajo (bar) Caudal (Nl/min) A B C (Suministro/puerto) Simbolos
234-905 2+:8 60 200-905 234-000 04/2 VNO9
235-905 2+:8 60 200-905 235-000 M5 VNO9
244-905 2+:8 60 200-905 244-000 04/2 VN33
245-905 2+8 60 200-905 245-000 M5 VN33
3.25.02 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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| minivélvulas Mod. 23..-990, 24..-990
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Mod. Presion de trabajo (bar) Caudal (NL/min) A B C (Suministro/puerto) Simbolos
234-990 2+8 60 200-990 234-000 B4/2 VNO7
235-990 2+8 60 200-990 235-000 M5 VNO7
244-990 2+8 60 200-990 244-000 B4/2 VN10
245-990 2+8 60 200-990 245-000 M5 VN10
| minivélvulas Mod. 23...-895, 24...-895
El embalaje del botdn incluye
3 discos intercambiables en los
colores rojo, negroy verde.
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Mod. Presion de trabajo (bar) Caudal (NL/min) Fuerza de accionamiento a6 bar (N) A B C (Suministro/puerto) Simbolos
234-895 2+8 60 7 200-895 234-000 B4/2 VNO4
235-895 2+8 60 7 200-895 235-000 M5 VNO4
244-895 2+8 60 7 200-895 244-000 B4/2 VNO5
245-895 2+8 60 7 200-895 245-000 M5 VNO5
Productos para aplicaciones industriales. 3.25.03

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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| minivélvulas Mod. 23...-975, 24...-975
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Mod. Presion de trabajo (bar) Caudal (Nl/min) Fuerza de accionamiento a6 bar (N) A B C (Suministro/puerto) Simbolos
234-975 2+8 60 7 200-975 234-000 04/2 VNO4
235-975 2+8 60 7 200-975 235-000 M5 VNO4
244-975 2+8 60 7 200-975 244-000 04/2 VNO5
245-975 2+8 60 7 200-975 245-000 M5 VNO5
| minivélvulas Mod. 23...-972, 24...-972
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Mod. Presion de trabajo (bar) Caudal (NL/min) Fuerza de accionamiento a6 bar (N) A B C (Suministro/puerto) Simbolos
234-972 2+8 60 7 200-972 234-000 04/2 VNO1
235-972 2+8 60 7 200-972 235-000 M5 VNO1
244-972 2+8 60 7 200-972 244-000 04/2 VN28
245-972 2+8 60 7 200-972 245-000 M5 VN28
3.25.04 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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| minivélvulas Mod. 23...-904, 24...-904
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Mod. Presion de trabajo (bar) Caudal (Nl/min) A B C (Suministro/puerto) Simbolos
234-904 2+8 60 200-904 234-000 B4/2 VNO2
235-904 2+8 60 200-904 235-000 M5 VNO2
244-904 2+8 60 200-904 244-000 B4/2 VN31
245-904 2+8 60 200-904 245-000 M5 VN31
Productos para aplicaciones industriales. 3.25.05

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Valvulas Joystick Mod. 234-9054, 235-9054
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MINIVALVULAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL SERIE 2
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Mod. Presion minima (bar)
234-9054 2
235-9054 2

I Minivalvulas Mod. 234-000, 235-000, 244-000, 245-000
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" - 2 vMo1 2 VMO3
Mod. Presion de trabajo (bar) Caudal (Nl/min) Simbolos 12 10:'&[
234-000 2+8 60 VMO1 [IRE 1 %’W

235-000 28 60 VMO1
244-000 2+8 60 VM03
245-000 28 60 VMO03

| minivélvulas Mod. 284-000, 285-000

Los codigos en la tabla constan de 2 valvulas 3/2
NC que pueden ser operadas Ginicamente con el
dispositivo de mando Mod. 200-870.
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Mod. Presion de trabajo (bar) Caudal (NI/min) Simbolos
284-000 2+8 60 VM21
285-000 2:8 60 vM21
3.25.06 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Orificio de montaje
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I Adaptadores S
T
Adaptadores para orificio panel g 30 §
El suministro incluye: =

N° 2 anillos de reduccion
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Mod.
200-2230

I Adaptadores

Mod.
210-000
220-000

Productos para aplicaciones industriales. 3.25.07
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com. ﬁ



