VALVULAS Y ELECTROVALVULAS 2019

Pedal neumatico y eléctrico
Serie 3 - neumatico Serie 2

VALVULAS MECANICAS Y MANUALES > PEDALSERIE2Y 3

Serie 3: G1/4 de 5/2 vias - contactos eléctricos NC/ NO
Serie 2: M5; Tubo de 4/2; 3/2 vias NC

El pedal esta disponible tanto en version
neumatica como eléctrica. En la version
neumatica esta disponible con una valvula
5/2 viasy 3/2 NC con conexiones de M5;
G1l/4ytubo 4/2.

Las conexiones neumaticas frontales,
facilitan el montaje de racoresy
silenciadores. La version eléctricaen la
serie 3 esta disponible con un
microinterruptor con contactos unipolares,
la salida del cable es frontal (PG9).

El pedal de la serie 3 se puede utilizar

con funcion biestable o monoestable,
posicionando el selector que se encuentra
debajo de la taparoja, como se indica en
el detalle (X).

CARACTERISTICAS GENERALES

- Serie 3: cuerpo en AL - corredera en inox - juntas en NBR - carcasa en tecnopolimero

Construccion corredera (servopilotada); obturador
Grupo valvula Vias/Pos. 5/2; 3/2 NC
Materiales
- Serie 2: cuerpo en AL - obturador en latdn - juntas en NBR.
Conexiones - Serie 3: G1/4 gas

- Serie 2: M5; Tubo 4/2.

Temperatura ambiente 0°C + 50 °C (con aire seco - 10°C)

Temperatura fluido 0°C+50°C

Construccion contactos unipolares
Conexiones cable con prensaestopa "PG9”"
Clase de proteccion 1P20

Fluido Aire filtrado, sin lubrificacién.

En caso de usar aire lubrificado, recomendamos utilizar aceite ISOVG32 y no interrumpir la lubrificacion.

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.

3.20.01
234

€«

CAMOZZI

Automation

PEDALSERIE2Y 3



<

CAMO2ZZI

Automation

PEDALSERIE2Y 3

VALVULAS MECANICAS Y MANUALES > PEDAL SERIE2Y 3

I Pedal neumatico Serie 3

Presion de trabajo = 2,5 + 8 bar

Caudal = 650NLl/min.

\ Fuerza de accionamiento con 6 bar= 17N

Mod. Simbolo

354N-925 VN18-VN19
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I Pedal eléctrico Serie 3
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Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.



