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Automation

Racores super-rapidos en latdn
Serie 6000 para tubos de plastico

Diametros externos tubo: 3, 4, 5, 6, 8, 10,12, 14,16 mm
Roscas de los racores: métricas (M3, M5, M6, M7), BSP (G1/8, G1/4, G3/8,
G1/2,G3/4), BSPT (R1/8,R1/4,R3/8,R1/2)

RACORES SUPER-RAPIDOS SERIE 6000

Los racores super-rapidos Serie 6000 han Los modelos Sprint® con sistema

sido disefiados con una pinza especial que patentado se caracterizan por una gran
proporciona un agarre homogéneo en adaptabilidad de las roscas macho con las
toda la superficie de los tubo de plastico, roscas hembra cilindricas 1IS0-228 incluso
asegurando alta confiabilidad y una en presencia de superficies no planas o
larga vida Gtil, aun despues de muchas irrequlares. Esto es posible gracias a un
conexiones y desconexiones del tubo. anillo de Teflon en la rosca macho, lo cual
La amplia gama de estos racores incluye garantiza un sellado perfecto entre las
varios tipos de roscas: métricas, BSP y BSPT. dos roscas.

El modelo "Racor con bloqueo” esta
disponible con un dispositivo de auto-
retencion el cual interrumpe el flujo

de aire cuando el tubo neumatico esta
desconectado, y lo restablece a lavez de

reconectarlo.
CARACTERISTICAS GENERALES Racor con tubo de conexidn
Diametros @4-5-6-8-10-12-14-16 mm
Micro modelos: 83-4-6-8-10mm
Roscas GAS cOnica ISO 7 (BSPT), GAS cilindrica IS0 228 (BSP); M5-Mé y otras roscas metricas

disponibles bajo pedido; NPT bajo pedido
Micro modelos: M3 - M5 - M7 - G1/8 - G1/4

Temperatura -20°C + 80°C (ver datos técnicos de la manguera usada)
Micro modelos: -10°C + 80°C (ver datos técnicos del tubo usado)

Tubo de conexidn Rilsan, PA 6-11-12, Polietileno, Poliuretano PU, Poliester Hytrel

T
07555,

e %
G

77707

Fluido aire comprimido (para otros tipos de fluidos, contactar con nuestros ingenieros)
Materiales modelos estandar: cuerpoy pinza en laton niquelado, 0-ring en NBR, sellos en las ‘
roscas en PTFE - NBR - PA >
modelos con dispositivo de auto-retencion: cuerpoy pinza en laton niquelado N
valvulas de asiento en latdn, resorte en acero inox., 0-Ring en NBR, sellos de roscas §
en PTFE
Presion modelos estandar : min -0,9 bar - max 16 bar (ver tubo)

modelos con dispositivo de auto-retencién: 0 + 16 bar

1.05.01 Productos para aplicaciones industriales.
Pt Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.



CONEXIONES NEUMATICAS 2019

I Racores Mod. S6510

——

Recto Macho Sprint®

RACORES SUPER-RAPIDOS > RACORES SUPER-RAPIDOS SERIE 6000

DIMENSIONES

Mod. A D C F G H L N SW1 Peso (g)
$65104-1/8 4 G1/8 3.8 8.8 13.2 5.5 18 12 2.5 9
$65104-1/4 4 G1/4 55 8.8 15.2 7 19.5 14 2.5 15
$65105-1/8 5 G1/8 3.8 9.8 1532 5.5 19 12 3 8
$65105-1/4 5 Gl/4 5.5 9.8 15.2 7 20 14 3 14
$6510 6-1/8 6 G1/8 6 11.7 13.2 55 22 12 4 10
$6510 6-1/4 6 G1/4 5.5 11.7 15.2 7 21 14 4 14
$6510 6-3/8 6 G3/8 6.5 11.7 20.5 8 225 19 4 27
$65108-1/8 8 G1/8 7.5 13.7 15.2 5.5 25 14 5 13
$65108-1/4 8 Gl/4 6.5 13.7 15.2 7 24 14 6 14
$65108-3/8 8 G3/8 6 13.7 20.5 8 23.5 19 6 25
$65108-1/2 8 G1/2 75 13.7 24.5 9 25 22 6 43
$651010-1/4 10 Gl/4 8.3 15.4 18.5 7 28.5 17 7 23
$651010-3/8 10 G3/8 5.3 15.4 20.5 8 25.5 19 8 27
$651010-1/2 10 G1/2 4.8 16 24.5 9 25 22 8 39
$651012-1/4 12 Gl/4 10.3 18.3 20.5 7 29.5 19 7 26
$651012-3/8 12 G3/8 9,3 18,3 20,5 8 28,5 19 9 30
$651012-1/2 12 G1/2 58 18,3 24,5 9 25 22 10 36
$651014-3/8 14 G3/8 10,3 20,5 24,5 8 30,5 22 9 42
$651014-1/2 14 G1/2 6,3 20,5 24,5 9 26,5 22 12 34
$651016-1/2 16 G1/2 9 23,5 26,5 9 32 24 - 42
$651016-3/4 16 G3/4 3,5 23,5 27,3 9 26,5 24 = 46

| Racores Mod. 56510...-LF

Conector macho Sprint® con dispositivo de auto-
retencion

Esta version evita la liberacion de flujo de aire

cuando el tubo se desconectay la restaura una vez

que se vuelve a conectar.

+h

DIMENSIONES

Mod. A D F G H L N peso (g)
$65104-1/8-LF 4 G1/8 13.2 8.8 55 23 12 11
$6510 6-1/8-LF 6 G1/8 13.2 11.7 6 30.5 12 15

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Racores Mod. 6512 Micro

Recto macho Métrico-Cilindrico

CONEXIONES NEUMATICAS 2019

F
I
)
T LT T

D SWi1
DIMENSIONES
Mod. A D F H L SW1 Peso (g)
6512 3-M3 3 M3 5.8 2.5 10.2 1.5 1 *
6512 3-M5 3 M5 5.8 3.5 10 2 1 .
6512 4-M7-M 4 M7 9.4 5 17.5 2.5 5 .
6512 4-1/8-M 4 G1/8 11.2 5 13 2.5 9 oY
6512 6-M7-M 6 M7 10.4 5 17 4 7 . *= conjunta
6512 6-1/8-M 6 G1/8 11.2 5 14 4 7 oy = con 0-Ring
6512 8-1/8-M 8 G1/8 12.4 5 18.5 5 10 oY
651210-1/4-M 10 G1/4 14.8 6 21 7 16 .

I Racores Mod. 6512
Recto Macho Métrico-Cilindrico
Sw.
DIMENSIONES ' Y
Mod. A D C F G H L SW  Swl  Peso(g) :'é o
6512 4-M5 4 M5 14.0 7.8 8.8 4 20 8 2 4 » A\
6512 4-M6 4 M6 14.0 8.8 9.9 45 205 9 2.5 6
65124-1/8 4  G1/8  14.0 8.8 13.5 6 19 12 2.5 10 ‘
65124-1/4 4  Gl/4  14.0 8.8 16.4 7 205 15 2.5 14 T m SW1
6512 5-M5 5 M5 15.0 8.8 9.9 4 21 9 2 5 ‘
6512 6-M5 6 M5 160 117 132 4 22 12 2 8 0
6512 6-M6 6 M6 160 117 13.2 45 225 12 2.5 8
65126-1/8 6  G1/8 160 117 135 6 21 12 4 10
65126-1/4 6  Gl/4 160 117 164 7 22 15 4 13
65128-1/8 8  Gl1/8 175 137 152 6 26 14 5 15
65128-1/4 8  Gl/4 175 137 164 7 245 15 6 17
65128-3/8 8  G3/8 175 137 205 7 23 19 6 27
651210-1/4 10  Gl/4 202 154 185 7 30 17 7 26
651210-3/8 10 G3/8 20.2 154 205 7 245 19 8 27
651210-1/2 10 G1/2 202 154  24.8 8 25 22 8 39
651212-1/4 12 Gl/4 19.2 183 205 7 295 19 7 29
651212-3/8 12 G3/8 19.2 183 205 7 24 19 9 24
651212-1/2 12 G2 19.2 183  24.8 8 245 22 9 37
651214-3/8 14  G3/8 202  20.5 245 7 305 22 10 38
651214-1/2 14 Gl/2 202 205  24.8 8 255 22 10 35
651216-1/2 16 Gl/2  23.0 235 265 8 335 24 - 49
1.05.03 Productos para aplicaciones industriales.
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I Racores Mod. 6463

RACORES SUPER-RAPIDOS > RACORES SUPER-RAPIDOS SERIE 6000

Recto Hembra Métrico-Cilindrico

<l >
G
F
SW A__‘
o
Q# et
0 |
DIMENSIONES
Mod. A D C F G L P (min) SW Peso (g)
6463 4-M5 4 M5 6.5 7.8 8.8 20.5 4.5 9 8
6463 4-1/8 4 G1/8 10 9 13 24 6 12 14
6463 5-1/8 5 G1/8 10 9.8 13 25 6 12 14
6463 6-1/8 6 G1/8 10 11.7 13 26 6 12 14
6463 6-1/4 6 Gl/4 11.5 11.9 16.5 27.5 7 15 23
6463 8-1/8 8 G1/8 9.5 13.7 15.2 27 6 14 16
64638-1/4 8 Gl/4 11.5 13.7 16.5 29 7 15 23
646310-1/4 10 Gl/4 11.3 15.4 18.5 31.5 7 17 29
I Racores Mod. S6520
Codo Macho Giratorio Sprint®
M
SW
= |-
DIMENSIONES
w
Mod. A D C E F H M N SwW1 Peso (g)
$6520 4-1/8 4 G1/8 3.5 14.5 9 5.5 17.5 8 12 17
pu
$6520 4-1/4 4 Gl/4 3.5 14.5 9 7 17.5 8 14 23 SW] :
$65205-1/8 5 G1/8 5.5 14.5 10 5.5 20.5 9 12 17 D
$65205-1/4 5 Gl/4 5.5 14.5 10 7 20.5 9 14 23
$6520 6-1/8 6 G1/8 4 15 12.7 5.5 20 9 12 20
S6520 6-1/4 6 Gl/4 4 15 12.7 7 20 9 14 23
$6520 6-3/8 6 G3/8 4 15.5 12.7 8 20 9 19 BB]
$65208-1/8 8 G1/8 5 16 14.2 5.5 22.5 11 12 22
S$65208-1/4 8 Gl/4 5 16 14.2 7 22.5 11 14 26
$6520 8-3/8 8 G3/8 5 16.5 14.2 8 22.5 11 19 41
$65208-1/2 8 Gl/2 5 17 14.2 9 22.5 11 22 48
$652010-1/4 10 Gl/4 5.8 18.5 16.5 7 26 13 14 32
$652010-3/8 10 G3/8 5.8 19 16.5 8 26 13 19 43
$652010-1/2 10 Gl/2 5.8 19,5 16.5 9 26 13 22 62
$652012-1/4 12 Gl/4 7.3 20 19.5 7 26.5 15 17 49
$652012-3/8 12  G3/8 7,3 20 19,5 8 26,5 15 19 48
$652012-1/2 12 Gl/2 73 205 195 9 265 15 22 70
S652014-3/8 14  G3/8 8,3 21 21,5 8 285 17 19 74
$652014-1/2 14 Gl/2 83 215 215 9 285 17 22 78

Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Racores Mod. 6522 Micro

Codo Macho Giratorio Métrico

CONEXIONES NEUMATICAS 2019

w
SW
SW1
T T 1
!
D
DIMENSIONES *= conjunt_a
Mod. A D E H M sw sw1 Peso (q) = con 0-Ring
6522 3-M3 3 M3 13.7 2.5 13.7 6 6 4 *
6522 3-M5 3 M5 13.7 3.5 13.7 6 8 5 .
I Racores Mod. 6522 Nuevas tallas
Codo Macho Giratorio Métrico-Cilindrico
Sw ¢
e el
DIMENSIONES =
Mod. A D C E F H M SW  Swl  Peso(g)
6522 4-M5 4 M5 140 125 9 4 175 8 8 12 |
65224-1/8 4  G1/8 140 145 9 6 175 8 12 15 T / [
65224-1/4 4  Gl/4 140 155 9 7 175 8 15 25
6522 5-M5 5 M5 150 12,5 10 4 205 9 8 13 D
6522 6-M5 6 M5 16.0 13 127 4 20 9 10 14 Sw1
65226-1/8 6  G1/8  16.0 15 127 6 20 9 12 19
65226-1/4 6  Gl/4  16.0 16 127 7 20 9 15 27
65228-1/8 8  Gl/8 175 16 142 6 225 11 12 22
65228-1/4 8  Gl/4 175 17 142 7 225 11 15 28
65228-3/8 8  G3/8 175 17 142 7 225 11 19 45
652210-1/4 10  Gl/4  20.2 195 165 7 26 13 15 41
652210-3/8 10 G3/8 20.2 195 165 7 26 13 19 45
652210-1/2 10 Gl/2 20.2 205 165 8 26 13 22 53
652212-1/4 12  Gl/4  19.2 20 195 7 265 15 17 51
652212-3/8 12 G3/8 19.2 205 195 7 265 15 19 56
652212-1/2 12 Gl/2 19.2 215 195 8 265 15 22 58
652214-3/8 14 G3/8 20.2 215 215 7 285 17 19 53
652214-1/2 14 Gl/2 20.2 225 215 8 285 17 22 61
1.05.05 Productos para aplicaciones industriales.
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I Racores Mod. S6500

Codo Macho Fijo Métrico

RACORES SUPER-RAPIDOS > RACORES SUPER-RAPIDOS SERIE 6000

DIMENSIONES

Mod. A D C E H M SwW Peso (g)

$65004-1/8 4 R1/8 3.5 8.5 9 7.5 17.5 8 9

$6500 4-1/4 4 R1/4 5 11.5 9 12 19 9 13

$65005-1/8 5 R1/8 55 8.5 10 7.5 20.5 9 13

$6500 5-1/4 5 R1/4 55 11.5 10 12 20.5 9 17

56500 6-1/8 6 R1/8 4 9 12.7 7.5 20 9 15

$6500 6-1/4 6 R1/4 4 11.5 12.7 12 20 9 16

$65008-1/8 8 R1/8 5 10.5 14.2 6.5 22.5 11 18

$65008-1/4 8 R1/4 5 11.5 14.2 125 22.5 11 21

$6500 8-3/8 8 R3/8 7 13 14.2 11.5 24.5 12 25

$650010-1/4 10  Rl/4 58 13 16.5 11.5 26 13 33

$650010-3/8 10  R3/8 58 13 16.5 12 26 13 33

$650012-1/4 12 R1/4 7.3 14.5 19.5 11 26.5 15 46

$650012-3/8 12 R3/8 7.3 13.5 19.5 11.5 26.5 15 39

I Racores Mod. 6525
Codo Macho Giratorio Prolongado Sprint®
SW c
Swi
| _j w
w |
D

DIMENSIONES

Mod. A D C E F H M SW  SW1  Peso(g)

65256-1/8 6 G1/8 4 338 127 55 20 9 12 34

65256-1/4 6  Gl/4 4 34 12.7 7 20 9 14 47

65258-1/8 8 Gl/8 5 348 142 55 225 11 12 35

65258-1/4 8  Gl/4 5 35 14.2 7 22,5 1 14 50

Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Automation

I Racores Mod. 6621 Micro

Métrico Ajustable
- con Anillo Individual W F
\
]
I
|
_ W=
" |
o T ;
= I
3
= B
=
w
wv
wv
o
a
a
T
o
o
wl
% DIMENSIONES
o Mod. A B C F H L S w SW Peso (q)
&J 6621 3-M3 131 M3 5.8 14.2 2.5 9.3 S5} 6 1.5 5
o
E 6621 3-M5 3 M5 6.5 16 3.2 11.9 4.8 8 2 6
o
| RacorMod. 6501 4-m5
. Codo Macho Fijo Métrico
R [
B o h M

DIMENSIONES
Mod. A D C E F H M Sw Peso (g)
6501 4-M5 4 M5 3.5 6 9 4 Y25 8 il
1.05.07 Productos para aplicaciones industriales.
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I Racores Mod. S6430

Te Macho Giratorio Sprint®

L
C ——
o
A o
T o
- - <C| L o]
=
[a
L W]
wv
wv
o
T =
SW a
o | ! ¥
N =
DIMENSIONES o
Mod. A D C E F H L SW SW1 Peso (q) 2
S64304-1/8 4 G1/8 515 14.5 9 5.5 35 8 12 18 ]
[a
$64305-1/8 5 G1/8 5.5 14.5 10 5.5 41 9 12 24 8
S64305-1/4 5 Gl/4 5.5 14.5 10 7 41 9 14 30 §
S64306-1/8 6 G1/8 4 15 12.7 5.5 40 9 12 28
S6430 6-1/4 6 Gl/4 4 15 12.7 7 40 9 14 33
S64308-1/8 8 G1/8 5 16 14.2 5.5 45 11 12 37
S64308-1/4 8 Gl/4 5 16 14.2 7 45 11 14 42
S64308-3/8 8 G3/8 5 16.5 14.2 8 45 11 19 51
S$643010-1/4 10 Gl/4 5.8 18.5 16.5 7 52 13 14 56
$643010-3/8 10 G3/8 5.8 19 16.5 8 52 13 19 67
$643010-1/2 10 Gl/2 5.8 19.5 16.5 9 52 13 22 85
S643012-1/4 12 Gl/4 7.3 20 19.5 7 53 15 17 60
$643012-3/8 12 G3/8 (23} 20 19.5 8 53 15 19 65
S643012-1/2 12 Gl/2 7.3 20.5 19.5 9 53 15 22 89
$643014-1/2 14 Gl/2 8.3 21.5 21.5 9 57 17 22 88
I Racores Mod. 6432 Micro
Te Macho Giratorio Métrico
L
Il
=GR
w
SW
SW1
T -
D
DIMENSIONES * = conjun.ta
Mod. A D E H L SW  Swl  Peso(g) ¢ = con O-Ring
64323-M3 3 M3 13.7 2.5 21.4 6 6 5 *
6432 3-M5 3 M5 13.7 3.5 21.4 6 8 6 o
Productos para aplicaciones industriales. 1.05.08

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Racores Mod. 6432

Te Macho Giratorio Métrico-Cilindrico

CONEXIONES NEUMATICAS 2019

DIMENSIONES
Mod. A D C E H L sw  swl Peso(g)
64324-M5 4 M5 35 125 9 4 35 8 8 14
64324-1/8 4  G1/8 35 145 9 6 35 8 12 19
64325-M5 5 M5 55 125 10 4 4 9 8 19
64326-1/8 6 Gl/8 4 15 127 6 40 9 12 29
64326-1/4 6 Gl/4 4 16 127 71 40 9 15 30
64328-1/8 8  Gl/8 5 16 42 6 45 11 12 37
64328-1/4 8  Gl/4 5 17 42 7 45 1 15 39
64328-3/8 8  G3/8 5 17 142 7 45 11 19 55
643210-1/4 10 Gl/4 58 195 165 7 52 13 15 59
643210-3/8 10 G3/8 58 195 165 7 52 13 19 56
643212-1/4 12 Gl/4 73 20 195 7 53 15 17 60
643212-3/8 12 G3/8 73 205 195 7 53 15 19 80
I Racores Mod. 56440
Te Macho Giratorio Lateral Sprint®
M
SW
=
© ‘\—\1 <|.
w
x
sw /o | !
DIMENSIONES
Mod. A D C E F H L M SW  SWl Peso(g)
S64404-1/8 4 Gl/8 35 145 9 55 375 175 8 12 23
$64405-1/8 5 Gl/8 55 145 10 55 405 205 9 12 24
S64406-1/8 6 Gl/8 4 15 127 55 405 20 9 12 26
s64406-1/4 6 Gl/4 4 15 127 7 42 20 9 14 31
S64408-1/8 8 Gl/8 5 16 142 55 44 225 11 12 37
S64408-1/4 8 Gl/4 5 16 142 7 455 225 11 14 35
S64408-3/8 8 G3/8 5 165 142 8 47 225 11 19 52
$644010-1/4 10 Gl/4 58 185 165 7 515 26 13 14 43
$644010-3/8 10 G3/8 58 185 165 8 53 26 13 19 66
S644012-3/8 12 G3/8 7.3 195 195 8 545 265 15 19 65
S644014-1/2 14 Gl/2 83 215 215 9 59 285 17 22 88

1.05.09
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Productos para aplicaciones industriales.
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I Racores Mod. 6442 Micro

Te Macho Giratorio
Lateral Métrico

RACORES SUPER-RAPIDOS > RACORES SUPER-RAPIDOS SERIE 6000

)
wJ
SW1
= 1]
D
DIMENSIONES * = conjunt_a
Mod. A D E H L M SW  Swl  Peso(q) © = con O-Ring
6442 3-M3 3 M3 10.7 2.5 21.4 13.7 6 6
6442 3-M5 3 M5 12.2 3.5 21.4 13.7 6 8
I Racores Mod. 6442
Te Macho Giratorio
Lateral Métrico-Cilindrico
M
I
Sw
o T
- I j L
P I -
T
L
[ [N
[T ¢ }
SWi1 D
DIMENSIONES
Mod. A D C E F H L M SwW Swi Peso (g)
6442 4-M5 4 M5 3.5 12.5 9 4 34 17.5 8 8 18
6442 4-1/8 4 G1/8 3.5 14.5 9 6 38 17.5 8 12 19
6442 5-M5 5 M5 5.5 12.5 10 4 36.5 20.5 9 8 19
6442 6-1/8 6 G1/8 4 15 12.7 6 41 20 9 12 26
6442 6-1/4 6 Gl/4 4 16 12.7 7 43 20 9 15 36
6442 8-1/8 8 G1/8 5 16 14.2 6 44.5 22.5 11 12 31
6442 8-1/4 8 Gl/4 5 17 14.2 7 46.5 22.5 11 15 42
6442 8-3/8 8 G3/8 5 17 14.2 7 46.5 22.5 11 19 50
644210-1/4 10 Gl/4 5.8 19.5 16.5 7 52.5 26 13 15 46
644210-3/8 10 G3/8 58 195 165 7 525 26 13 19 66
644212-1/64 12 Gl/4 73 20 165 7 535 265 15 17 73
644212-3/8 12 G3/8 7.3 20.5 19.5 7 54 26.5 15 19 64

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Racores Mod. 6452 Micro

Y Macho Giratorio Métrico

CONEXIONES NEUMATICAS 2019

)
v N\,
SW
SW1
T T
D
DIMENSIONES
Mod. A D F H L M Sw Sw1 Peso (q) + = conjunta
6452 3-M3 5] M3 12 2.5 20.9 6 6 6 6 * e =con 0-Ring
6452 3-M5 3 M5 12 3.5 20.9 6 6 8 7 °
| Racores Mod. 6451y Mod. 56450
Mod. 6451:Y Macho Giratorio Métrico F
Mod. S6450: Y Macho Giratorio Sprint® _L.‘
- A
_ y i
= !
| ——
Kl
- "
2
.
% T
DIMENSIONES
SW D
Mod. A D F H L M Sw Peso (g)
6451 4-M5 4 M5 18 4 26.5 9 = 17 &
6451 6-M5 6 M5 24.5 4 29.5 12.5 - 27 *
$64504-1/8 4  G1/8 18 55 38 9 12 23
$64506-1/8 6 G1/8 24.5 55 415 125 12 33 * = médelo no giratorio con junta
$64508-1/8 8  G1/8 28.5 55 48.5 145 14 48
S6450 8-1/4 8 Gl/4 28.5 7 50 14.5 14 50
I Racores Mod. 6622
Cilindrico Giratorio
con Anillo Individual
DIMENSIONES
Mod. A B C E F H L M SW W  Peso(g)
6622 4-M5 4 M5 4 5.7 8.8 4 15.8 18 2.5 78 10
6622 4-1/8 4 G1/8 7.5 10.2 9 5 25 21.5 4 @14 22
6622 6-1/8 6 G1/8 8 10.2 12.7 5 25 24 4 @14 24
6622 6-1/4 6 Gl/4 10 9.1 12.7 6 25.3 26 5 @18 35
6622 8-1/8 8 G1/8 8 10.2 14.2 5 25 25.5 4 @14 28 * - Métrico Giratorio
6622 8-1/4 8 Gl/4 10 9.1 14.2 6 25.3 27.5 5 718 39 con Anillo Individual
662210-1/4 10 Gl/4 8.8 9.1 16.5 6 25.3 29 5 718 42

1.05.11
11

Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.



CONEXIONES NEUMATICAS 2019

I Racores Mod. 6632

Cilindrico Giratorio

con Anillo Doble

RACORES SUPER-RAPIDOS > RACORES SUPER-RAPIDOS SERIE 6000

DIMENSIONES
Mod. A B C E F H L M w SW Peso (g)
6632 4-1/8 4 G1/8 75 10.2 9 5 25 43 P14 4 24
6632 6-1/8 6 G1/8 8 10.2 12.7 5 25 48 ?14 4 33
6632 6-1/4 6 Gl/4 10 9.1 12.7 6 25.3 52 718 5 35
66328-1/8 8 G1/8 8 10.2 14.2 5 25 51 014 4 39
66328-1/4 8 Gl/4 10 Gl 14.2 6 25.3 55 718 5 40
663210-1/4 10 Gl/4 8.8 9.1 16.5 6 25.3 58 718 5 50
I Racores Mod. 6620
Anillo Doble
[
DIMENSIONES
Mod. A C F L 0 Vv w Peso (g) ensamblables con Mod.
66204-M5 4 5 9 38 9 5l o9 13 SCU, SVU, scO...
66204-1/8 4 7.5 9 43 145 9.8 ?14 19 1631,1635, SCU, SVU, SCO...
66206-1/8 6 8 12.7 48 145 9.8 ?14 24 1631,1635, SCU, SVU, SCO...
66206-1/4 6 10 12.7 52 145 132 @18 26 1631,1635, SCU, SVU, SCO...
66208-1/8 8 8 14.2 51 145 9.8 ?14 32 1631,1635, SCU, SVU, SCO...
66208-1/4 8 10 14.2 55 14.5 13.2 718 34 1631,1635, SCU, SVU, SCO...

I Racores Mod. 1631 suministrados con juntas

Mod.

1631 01-
163102-
1631 03-

01...=Tornillo Simple

02...=Tornillo Doble
03...=Tornillo Triple

Disefios y dimensiones a la pagina
2.05.09

Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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RACORES SUPER-RAPIDOS > RACORES SUPER-RAPIDOS SERIE 6000

I Racores Mod. 6610

Anillo Individual

CONEXIONES NEUMATICAS 2019

13

DIMENSIONES
Mod. A C F M 0 v w Peso (g) ensamblables con Mod.
6610 4-M5 4 5 9 19 9 5.1 9 9 1631
6610 4-M6 4 5 9 19 9 5.1 a9 8 SCu, SvU, sco...
66104-1/8 4 75 9 21.5 145 9.8 014 14 1631,1635, SCU, SVU, SCO...
6610 5-M5 5 5 10 20 9 5.1 a9 9 1631
6610 5-M6 5 5 10 20 9 5.1 a9 8 SCU, SVU, ScO...
66105-1/8 5 8 10 23 14.5 9.8 014 16 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 6-M5 6 6.5 12.7 22.5 9 5.1 p10 12 1631
6610 6-M6 6 6.5 12.7 22.5 9 5.1 p10 12 SCU, SvU, sco...
6610 6-1/8 6 8 12.7 24 14.5 9.8 Q14 16 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 6-1/4 6 10 12.7 26 145 132 @18 19 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
66108-1/8 8 8 14.2 25.5 145 9.8 @14 19 1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
66108-1/4 8 10 142 275 145 132 @18 22 1631,1635, SCU, SVU, SCO...
66108-3/8 8 11 14.2 285 145 167 @21 23 1631,1635, SCU, SVU, SCO...
661010-1/4 10 8.8 165 29 145 132 @18 22 1635, SCU, SVU, SCO...
661010-3/8 10 10.3 16.5 30.5 145 167 @21 23 1635, SCU, SVU, SCO...
661012-1/2 12 12,8 16,5 32 14,5 21 ?26 37 1635
I Racores Mod. 6811
- Adaptador Macho Métrico Sprint®
G
—
—
SW
|
l=l
D
DIMENSIONES
Mod. G D H T L SW Peso (g)
6811 4-M5 4 M5 4 16.5 24.5 8 3
68114-1/8 4 G1/8 5.5 16.5 27.8 12 10
68115-1/8 5 G1/8 5.5 18 29.3 12 9
68115-1/4 5 Gl/4 7 18 31 14 11
6811 6-1/8 6 G1/8 5.5 18 293 12 10
6811 6-1/4 6 Gl/4 7 18 31 14 12
68118-1/8 8 G1/8 5.5 20.5 31.8 12 12
68118-1/4 8 Gl/4 7 20.5 33.5 14 13
681110-1/4 10 Gl/4 7 23 36 14 16 *=con 0-Ring
681110-3/8 10 G3/8 8 23 37.3 19 25
681112-3/8 12 G3/8 8 24 38.3 19 25
6811 14-1/2 14 G1/2 9 28 44 22 39
1.05.13 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Racores Mod. S6110

Codo 45° Macho Giratorio Sprint®

RACORES SUPER-RAPIDOS > RACORES SUPER-RAPIDOS SERIE 6000

DIMENSIONES
Mod. A D E F H L M SW  SW1  Peso(g)
$6110 6-1/8 6 G1/8 14 12.7 5.5 32.5 20.5 11 12 21
S6110 6-1/4 6 Gl/4 14 12.7 7 34.5 20.5 11 14 25
$61108-1/8 8 G1/8 14 14.2 5.5 32.5 22.5 11 12 21
S61108-1/4 8 Gl/4 14 14.2 7 34.5 22.5 11 14 26
$6110 8-3/8 8 G3/8 14.5 14.2 8 35 22.5 11 19 38
S$611010-1/4 10 Gl/4 15.5 16.5 7 39.5 26.5 15 17 39
$611010-3/8 10 G3/8 155 165 8 395 265 15 19 44
$611010-1/2 10 Gl1/2 16 16.5 9 40 26.5 15 22 57
S611012-1/4 12 Gl/4 15.5 19.5 7 40.5 26.5 15 17 41
$611012-3/8 12 G3/8 15.5 19.5 8 40.5 26.5 15 19 46
$611012-1/2 12 Gl1/2 16 19.5 9 41 26.5 15 22 59
I Racores Mod. 6590 Micro
Pasatabiques
F
]
i
>
[-fﬁ-j <<
:
)
- [H IIJ
B
DIMENSIONES
Mod. A B F L MAX T Peso (g)
65903 3 M7x0.75 5.8 18.4 5 11.4 4

Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.

1.05.14
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CAMOZZI RACORES SUPER-RAPIDOS > RACORES SUPER-RAPIDOS SERIE 6000 CONEXIONES NEUMATICAS 2019

Automation

I Racores Mod. 6590

Pasatabiques

SW =
-
— \ .i\\"
c 1
—
| |
o G J <
o <<
o =
Nej
w SW1 B
5 DIMENSIONES
wv
8 Mod. A B F L N MAX SwW SwW1 T Peso (g)
a 65904 4  M10x1 8.8 29 14 105 14 14 20 16
\%LZ 65905 5  MI12x1 9.8 31 15 105 17 17 20 25
o 65906 6  Ml4xl 125 33 16 105 17 17 20 28
(NN}
o 65908 8  M16xl 145 36 175 115 19 19 21 35
A 659010 10 MI18xl 163 415  20.2 13 22 22 23.5 51
& 659012 12  M20x1 188 395 19.2 145 24 24 25 56
o
g 659014 14  M22x1 205 415 202 175 27 27 30 82
o
I Racores Mod. 6580 Micro
_— Recto Intermedio
Tir
==
I
I I
I I
|
G
DIMENSIONES
Mod. A G L S Peso (g)
6580 3 3 5.8 19.9 2.2 2

I Racores Mod. 6580

Recto Intermedio

~ G
N +
%) T ?
2 =
DIMENSIONES F
Mod. A F G L N N S1 S2 Peso (g)
6580 4 4 8.4 9 29 14 5 2 1.6 11
65805 5 9.4 10 31 15 5 2.2 1.6 15
65806 6 11.7 12 34 16 5 2.2 1.6 16
65808 8 13.7 14 37 17.5 5 2.2 1.6 23
658010 10 15.4 17 41.5 20.2 5 2.2 1.6 33
658012 12 18.3 19 39.5 19.2 5.2 2.2 1.6 40
6580 14 14 20.5 21 41.5 20.2 5.2 22 1.6 47
658016 16 - 47 47 23 - - - 60
1.05.15 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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Automation

I Racores Mod. 6580 - Reduccion

- Reduccion Recta Intermedia
L
F
7}
!
=
7
%,
T =
%! .
g =
o
Ne}
w
o
w
wv
wv
o
()]
a
DIMENSIONES <
Mod. B F G L M N Peso (g) o
w
6580 6-4 4 12 9 31.5 16 14 12 %
6580 8-6 8 6 14 12.2 35 17.5 16 19 a
658010-8 10 8 16 14 39 20 17.5 25 &"
o
658012-10 12 10 19 16 40.5 19 20 35 é
o
I Racores Mod. 6593
Pastabiques Hembra Cilindrica
-
= F
= SW1
By \
3 X
Lt
T
SW D
DIMENSIONES

Mod. A D E F G H

6593 6-1/8 6 G1/8 10 M12x1 16.4 6 24.5 8.5 2 15 17 19
6593 6-1/4 6 Gl/4 11.5 M12x1 185 7 26 6.5 2 17 17 22
65938-1/8 8 Gl/8 10 Ml15xl1 185 6 27 Bi5 2 17 19 26
65938-1/4 8 Gl/4 11.5 M15x1 185 7 285 9.5 2 17 19 26
659310-3/8 10 G3/8 12.8 M18x1 245 8 325 12 2 22 22 43

L K(max) K(min) SW SW1 Peso(g)

I Racores Mod. 6550 Micro

Codo Intermedio

=
| W
|
DIMENSIONES
Mod. A M Sw Peso (g)
65503 3 13.7 6 3
Productos para aplicaciones industriales. 1.05.16

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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I Racores Mod. 6550

Codo Intermedio

CONEXIONES NEUMATICAS 2019

17

DIMENSIONES
Mod. A C F M SwW Peso (g)
65504 4 3.5 9 17.5 8 8
65505 5 5.5 10 20.5 9 15
65506 6 4 12.7 20 9 17
65508 8 5 14.2 22.5 11 22
655010 10 5.8 16.5 26 13 30
655012 12 7.3 19.5 26.5 15 44
6550 14 14 8.3 21.5 28.5 17 71
I Racores Mod. 6540 Micro
Te Intermedio
L
A =CE
! W
L
T
DIMENSIONES
Mod. A L M Sw Peso (g)
65403 3 21.4 13.7 6 4
I Racores Mod. 6540
Te Intermedio
L
SW .
EEE== NN
I
F
DIMENSIONES
Mod. A C F L M SwW Peso (g)
6540 4 4 3.5 9 35 17.5 8 14
65405 5 5.5 10 41 20.5 9 21
65406 6 4 12.7 40 20 9 24
65408 8 5 14.2 45 22.5 11 32
654010 10 5.8 16.5 52 26 13 43
654012 12 7.3 19.5 53 26.5 15 60
6540 14 14 8.3 21.5 57 28.5 17 75
1.05.17 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.



CONEXIONES NEUMATICAS 2019

I Racores Mod. 6600

Cruz Intermedio

RACORES SUPER-RAPIDOS > RACORES SUPER-RAPIDOS SERIE 6000

DIMENSIONES
Mod. A F L M SW Peso (g)
6600 4 4 9 38 19 9 26
66005 5 10 41 20.5 9 29
6600 6 6 12.7 44 22 10 55
66008 8 14.2 49 24.5 12 50
660010 10 16.5 55 27.5 14 63
660012 12 19.5 56 28 16 84
I Racores Mod. 6560 Micro
. F
Y Intermedio
M
DIMENSIONES
Mod. A F L M N Peso (g)
65603 3 12 20.4 6 6 5
I Racores Mod. 6560
Y Intermedio
F
M
-,
A
|
I
| o
A
DIMENSIONES
Mod. A C F L M Peso (g)
6560 4 4 5 18 33 9 19
6560 6 6 7 24.5 39 12.5 30
65608 8 9 28.5 44 14.5 42
6560 10 10 15.5 32 53.5 16 63

Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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CAMOZZI  pACORES SUPER-RAPIDOS > RACORES SUPER-RAPIDOS SERIE 6000 CONEXIONES NEUMATICAS 2019

Automation

I Racores Mod. 6700
Cartucho

S* = por asiento metalico
y por asiento sintético

H2

RACORES SUPER-RAPIDOS SERIE 6000

Mod. A B C D  DE F G H H2 (+0,1/0) J K L Pmin(Kg)  Pmax(Kg)  S(+0,01/-0,04)  Peso(g)
67003 3 2 05x45° 61 11 59 6.2 6.3 2.6 30° 03 9.2 80 350 6 1
67004 4 35 05x45° 88 14 8.6 9 11 3.3 15° 0.5 145 200 360 8.75 4
67005 5 35  05x45° 9.8 15 9.6 10 11.5 3.3 15° 0.5 155 230 450 9.75 5
67006 6 4 05x45° 12 17 118 122 12 3.8 15° 0.5  16.5 160 570 11.95 8
67008 8 6  05x45° 14 19 138 142 14 3.3 15° 05 18 140 400 13.95 11
670010 10 8  05x45° 16 21 158 162 165 3.5 15° 0.5 205 150 650 15.95 15

I Racores Mod. 6750

Tapon Hembra

A
.
—
G
DIMENSIONES
Mod. A G L Peso (g)
67504 4 8.8 15 4
67506 6 11.8 17 7
67508 8 13.8 18.5 9
675010 10 15.8 21 12
675012 12 17.8 20 15
I Racores Mod. 6850
Aumento
—
— o
T
DIMENSIONES G
Mod. A G C F L T Peso (g)
6850 6-4 6 4 17.5 2.7/ SIEAD 16.5 11
6850 8-6 8 6 19 14 36.5 18 15
1.05.19 Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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CONEXIONES NEUMATICAS 2019

I Racores Mod. 6800 Micro

R 3

RACORES SUPER-RAPIDOS > RACORES SUPER-RAPIDOS SERIE 6000

Reduccion
A
-
i
- |
|
I
|
DIMENSIONES
Mod. A F G L T Peso (g)
6800 3-4 3 5.8 4 26 16.5 2
I Racores Mod. 6800
, — Reduccion
F
A
|
I
_, T
G
DIMENSIONES
Mod. A G C F L T Peso (g)
6800 4-5 4 5 19 9 33 18 8
6800 4-6 4 6 15.5 9 29.5 18 9
6800 4-8 4 8 18 9 32 20.5 10
68005-6 5 6 19 10 34 18 11
68005-8 5 8 18 10 33 20.5 12
6800 6-8 6 8 18 12.7 34 20.5 12
6800 6-10 6 10 20.5 12.7 36.5 23 17
6800 6-12 6 12 17.5 12.7 33.5 24 21
6800 8-10 8 10 20.5 14 38 23 15
68008-12 8 12 215 14 39 24 22
680010-12 10 12 20.3 16.5 40.5 24 27
680010-14 10 14 24.3 16.5 44,5 28 33
680012-14 12 14 24.3 18.8 45,5 28 27

Productos para aplicaciones industriales.

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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RACORES SUPER-RAPIDOS > RACORES SUPER-RAPIDOS SERIE 6000

I Racores Mod. 6950

union

CONEXIONES NEUMATICAS 2019

1
- ‘
1
1
G
DIMENSIONES
Mod. G L Peso (g)
6950 4 4 32.5 3
6950 6 6 35.5 4
6950 8 8 40.5 7
6950 10 10 46 10
695012 12 48 13
6950 14 14 52 17
I Racores Mod. 6555
Codo con Espiga Injertable
M
C
SW
) I O
\7
I
—
G
DIMENSIONES
Mod. A G C L F T M Sw Peso (g)
6555 4-4 4 4 3.5 22 9 16.5 17.5 9 8
6555 6-6 6 6 4 24.5 12.7 18 20 9 14
6555 8-8 8 8 5 27.5 14.2 20 22.5 11 21
655510-10 10 10 5.8 32 16.5 23 26 13 26
I Accesorio Mod. 6708
Capuchdn de proteccion
Color negro,
Material autoextinguible, Clase VO F
)
DIMENSIONES
Mod. A F L Peso (g)
67084 4 10.7 10.7 1
67085 5 11.7 11 1
6708 6 6 13.7 115 1
67088 8 15.7 12.5 1
670810 10 18.5 13 1
670812 12 20.7 15 2
6708 14 14 23.7 15 2
1.05.21 Productos para aplicaciones industriales.
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Automation

I Accesorio Mod. 6900 Micro

Tapon Macho de plastico

\
|
=
- ‘
|
| \ | _
o
] !, iJ
P 5
wv
wv
o
()]
a
T
[a' 4
o
w
(a8
-}
DIMENSIONES o
w
Mod. G L P T Peso (g) a4
o
69003 3 20.5 6 13.5 1 2
o
I Accesorio Mod. 6900
Tapon Macho de plastico
+%¢
=
-
P
DIMENSIONES
Mod. G L P T Peso (g)
6900 4 4 29 8 20 1
69005 5 29.5 8 20.5 1
6900 6 6 315 8 22.5 1
69008 8 34.5 12 24.5 2
690010 10 37 12 27 2
690012 12 40.5 16 28.5 3
6900 14 14 42.5 16 30.5 3
I Accesorio Mod. SP
Juego de llaves de desenganche
\' Eljuegoincluye llaves desconectartubos con
R diametrosde 4a12 mm.
V 4 | \ \ a3
A || A\AY
7)Y ‘fj\ \/_\
Mod.
sp
Productos para aplicaciones industriales. 1.05.22

Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com.
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