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Steckverschraubungen 
Superrapid in Kunststoff 
Serie 7000

Die Modelle der Serie 7000 sind 
aus Thermoplast produziert, unter 
Beibehaltung des erprobten Halte- und 
Dichtungssystems der Camozzi Superrapid 
Verschraubungen Serie 6000.

Leichte Bauweise, flexible 
Einsatzmöglichkeiten sowie die 
Möglichkeit des Austauschs der 
Haltezange und des O-Rings zeichnen 
dieses Programm aus. Mit Ausnahme 
des O-Rings sind alle verwendeten 
Materialien leicht recycelfähig.

 » Die Stopp-Verschraubungen 
haben ein integriertes 
Rückschlagventil; es 
unterbricht den Durchfluss 
beim Lösen des Schlauches 
und gibt ihn beim 
Stecken wieder frei.

Durchmesser: ø 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm 
Anschlüsse: M5, M7, G1/8”, G1/4”, G3/8”, G1/2”, G3/4”

FunktionsprinzipALLGEMEINE KENNGRÖSSEN

Durchmesser ø 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
Gewinde G zylindrisch ISO 228 (BSP), M5-M7, andere auf Anfrage
Umgebungstemperatur -20° ÷ 60°C (rohr- und druckabhängig)
Rohrwerkstoff Polyamid 6 - 11 - 12, Polyethylen, Polyurethan, Thermoplastisches Polyester-

Elastomer
Medium Druckluft (andere Medien auf Anfrage)
Werkstoffe Körper Kunststoff, Einsatz Messing, Zange Messing vernickelt, O-Ring NBR, 

Gewindedichtung NBR
Betriebsdruck -0,9 bar ÷ 16 bar (rohrabhängig)
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Winkel-Einschraub-Verschraubung Mod. 7522

PRODUKTÜBERSICHT

Mod. A D E G H M SW Gewicht (g)

7522 4-M5 4 M5 8.5 9.4 3.5 17 9 4

7522 4-M7 4 M7 11 9.4 5 17 10 6

7522 4-1/8 4 G1/8 9 9.4 5 17 12 7

7522 4-1/4 4 G1/4 9 9.4 6 17 14 10

7522 6-M5 6 M5 9.5 11.6 3.5 18.5 9 5

7522 6-M7 6 M7 12 11.6 5 18.5 10 7

7522 6-1/8 6 G1/8 10 11.6 5 18.5 12 8

7522 6-1/4 6 G1/4 10 11.6 6 18.5 14 11

7522 8-1/8 8 G1/8 13.5 13.9 5 20.5 12 11

7522 8-1/4 8 G1/4 12 13.9 6 20.5 14 13

7522 8-3/8 8 G3/8 12.5 13.9 7 20.5 19 21

7522 10-1/4 10 G1/4 14.5 16.1 6 24 14 15

7522 10-3/8 10 G3/8 13.5 16.1 7 24 19 21

7522 10-1/2 10 G1/2 13.5 16.1 8 24 24 30

7522 12-1/4 12 G1/4 16 20.2 6 28 17 20

7522 12-3/8 12 G3/8 15 20.2 7 28 19 25

7522 12-1/2 12 G1/2 15.5 20.2 8 28 24 34

7522 16-1/2 16 G1/2 30 27 8 33.5 24 61

7522 16-3/4 16 G3/4 24 27 9 33.5 30 70

Mit O-Ring montiert, zylindrisch, drehbar

Winkel-Einschraub-Verschraubung Mod. 7522...LF

PRODUKTÜBERSICHT

Mod. A D E F G H M SW Gewicht (g)

7522 4-1/8-LF 4 G1/8 10 13 1.,6 5 23 12 11

7522 6-1/8-LF 6 G1/8 13.5 13 13.9 5 37.5 12 23

Mit O-Ring montiert, zylindrisch, drehbar,  
mit integriertem Rückschlagventil 
 
Diese Version unterbricht den Durchfluss beim Lösen 
des Schlauches und gibt ihn beim Stecken wieder 
frei.
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Winkel-Einschraub-Verschraubung Mod. 7526

PRODUKTÜBERSICHT

Mod. A D E G H M SW Gewicht (g)

7526 4-M7 4 M7 24 9,4 5 17 10 7

7526 4-1/8 4 G1/8 22 9,4 5 17 12 12

7526 6-M7 6 M7 25 11,6 5 18,5 10 10

7526 6-1/8 6 G1/8 23 11,6 5 18,5 12 13

7526 6-1/4 6 G1/4 23 11,6 5 18,5 14 16

7526 8-1/8 8 G1/8 29 13,9 5 20,5 12 18

7526 8-1/4 8 G1/4 27 13,9 6 20,5 14 20

Mit O-Ring montiert, zylindrisch, drehbar, ermöglicht 
bei z. B. Ventilblöcken das parallele Verlegen von 
Rohren - kombiniert mit Mod. 7522

L-Einschraub-Verschraubung Mod. 7442

PRODUKTÜBERSICHT

Mod. A D G H L M S T T1 T2 SW Gewicht (g)

7442 4-1/8 4 G1/8 9,4 5 40 16,5 4 13 9,2 6,5 12 11

7442 6-1/8 6 G1/8 11,6 5 44 18,5 4 15 11,4 7,5 12 15

7442 6-1/4 6 G1/4 11,6 6 45 18,5 4 15 11,4 7,5 14 18

7442 8-1/8 8 G1/8 13,9 5 49 20,5 4 17 13,7 8,5 14 23

7442 8-1/4 8 G1/4 13,9 6 49 20,5 4 17 13,7 8,5 17 22

7442 8-3/8 8 G3/8 13,9 7 50,5 20,5 4 17 13,7 8,5 19 29

7442 10-1/4 10 G1/4 16,1 6 57 24 4 16 15,8 8 17 32

7442 10-3/8 10 G3/8 16,1 7 57,5 24 4 16 15,8 8 19 33

7442 12-3/8 12 G3/8 20,2 7 65,5 28 4 19,2 9 9,6 19 51

7442 12-1/2 12 G1/2 20,2 8 66,5 28 4 19,2 9 9,6 24 58

7442 16-1/2 16 G1/2 27 8 71,5 33,5 - - - - 24 80 *

7442 16-3/4 16 G3/4 27 9 66,5 33,5 - - - - 30 90 *

Mit O-Ring montiert, zylindrisch, drehbar

* = ohne Befestigungsbohrungen
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T-Einschraub-Verschraubung Mod. 7432

PRODUKTÜBERSICHT

Mod. A D E G H L SW Gewicht (g)

7432 4-M5 4 M5 14 9,4 3,5 34 9 7

7432 4-1/8 4 G1/8 11,5 9,4 5 34 12 9

7432 6-M5 6 M5 15,5 11,6 3,5 37 9 9

7432 6-1/8 6 G1/8 13 11,6 5 37 12 11

7432 6-1/4 6 G1/4 13 11,6 6 37 14 13

7432 8-1/8 8 G1/8 16 13,9 5 41 12 15

7432 8-1/4 8 G1/4 14,5 13,9 6 41 14 17

7432 8-3/8 8 G3/8 15,5 13,9 7 41 19 25

7432 10-1/4 10 G1/4 18,5 16,1 6 48 14 21

7432 10-3/8 10 G3/8 17,5 16,1 7 48 19 27

7432 12-1/4 12 G1/4 31,5 20,2 6 56 20 49

7432 12-3/8 12 G3/8 30,5 20,2 7 56 20 51

7432 12-1/2 12 G1/2 30,5 20,2 8 56 24 58

7432 16-1/2 16 G1/2 30 27 8 67 24 80

7432 16-3/4 16 G3/4 24 27 9 67 30 90

Mit O-Ring montiert, zylindrisch, drehbar

Einschraub-Verteiler Mod. 7542

PRODUKTÜBERSICHT

Mod. A B D G H L M N S SW T T1 T2 Gewicht (g)

7542 6-4-1/8 6 4 G1/8 11,6 5 62,5 9,6 24,5 4 12 32,5 11 7,5 18

7542 6-4-1/4 6 4 G1/4 11,6 6 63,5 9,6 25,5 4 14 32,5 11 7,5 21

7542 8-6-1/8 8 6 G1/8 13,9 5 72 11,5 27,5 4 14 38,2 13,5 9 28

7542 8-6-1/4 8 6 G1/4 13,9 6 72 11,5 27,5 4 14 38,2 13,5 9 26

7542 10-8-1/4 10 8 G1/4 16,1 6 87,5 14,1 31 4 17 45,8 16 10,5 41

7542 10-8-3/8 10 8 G3/8 16,1 7 88 14,1 32 4 19 45,8 16 10,5 42

Mit O-Ring montiert, zylindrisch, drehbar
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Y-Einschraub-Verschraubung Mod. 7562

PRODUKTÜBERSICHT

Mod. A D F H L M S SW T T1 T2 Gewicht (g)

7562 4-1/8 4 G1/8 18,5 5 40,5 9 4 12 12,2 11,6 16,5 13

7562 6-1/8 6 G1/8 23 5 44 11,4 4 14 14,5 14 18,5 15

7562 6-1/4 6 G1/4 23 6 44 11,4 4 14 14,5 14 17,5 29

7562 8-1/8 8 G1/8 27,2 5 47,5 13,5 4 14 17 14 17,5 24

7562 8-1/4 8 G1/4 26,2 6 49 12,7 4 17 16,5 15,5 19,5 30

7562 10-1/4 10 G1/4 31,7 6 55 15,8 4 17 16,5 16 19,5 32

7562 10-3/8 10 G3/8 31,7 7 55,5 15,8 4 19 16,5 16 19 34

Mit O-Ring montiert, zylindrisch, drehbar

4-fach Verteiler Mod. 7572

PRODUKTÜBERSICHT

Mod. A D H F F1 L M S SW T T1 T2 Gewicht (g)

7572 4-1/8 4 G1/8 5 20,5 17 40,5 8,3 4 12 14,5 20,5 15 17

7572 4-1/4 4 G1/4 6 20,5 17 41,5 8,3 4 14 14,5 20,5 15 21

7572 6-1/8 6 G1/8 5 25 21 45,5 10,2 4 14 16,5 25 17,5 27

7572 6-1/4 6 G1/4 6 25 21 45,5 10,2 4 14 16,5 25 16,5 25

Mit O-Ring montiert, zylindrisch, drehbar
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Winkel-Einschraub-Verschraubung Mod. 7622

PRODUKTÜBERSICHT

Mod. A D E G H L N W SW Gewicht (g)

7622 4-1/8 4 G1/8 10 11,6 5 24,5 21 14 4 12

7622 6-1/8 6 G1/8 10 11,6 5 24,5 21 14 4 12

7622 6-1/4 6 G1/4 12,5 11,6 6 28 24,5 18,5 5 25

7622 8-1/8 8 G1/8 10 13,9 5 24,5 22,5 14 4 14

7622 8-1/4 8 G1/4 12,5 13,9 6 28 24,5 18,5 5 26

7622 10-1/4 10 G1/4 12,5 16,1 6 28 27 18,5 5 27

7622 10-3/8 10 G3/8 12,5 16,1 7 29 27 18,5 5 28

7622 12-3/8 12 G3/8 14 20,2 7 33,5 29 22 5 43

Mit O-Ring montiert, zylindrisch, drehbar

Winkel-Einschraub-Verschraubung 2-fach Mod. 7652

PRODUKTÜBERSICHT

Mod. A D E F G H L M N W SW Gewicht (g)

7652 4-1/8 4 G1/8 10 22,3 11,6 5 24,5 10,7 21 14 4 15

7652 6-1/8 6 G1/8 10 22,3 11,6 5 24,5 10,7 21 14 4 15

7652 6-1/4 6 G1/4 11,5 26,6 11,6 6 28 12,7 24,5 18,5 5 29

7652 8-1/8 8 G1/8 10 26,6 13,9 5 24,5 12,7 22 14 4 18

7652 8-1/4 8 G1/4 11,5 26,6 13,9 6 28 12,7 24,5 18,5 5 30

7652 10-1/4 10 G1/4 11,5 31 16 6 28 15 26,5 18,5 5 33

7652 10-3/8 10 G3/8 11,5 31 16 7 29 15 26,5 18,5 5 34

Mit O-Ring montiert, zylindrisch, drehbar
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Schwenkringstück Mod. 7610

PRODUKTÜBERSICHT

Mod. A G N O V W Gewicht (g)

7610 4-1/8 4 11,6 21 15,5 11 14 3

7610 6-1/8 6 11,6 21 15,5 11 14 4

7610 6-1/4 6 13,9 24,5 18,5 15,5 18,5 6

7610 8-1/8 8 13,9 22,5 15,5 11 14 5

7610 8-1/4 8 13,9 24,5 18,5 15,5 18,5 7

7610 10-1/4 10 16,1 27 18,5 15,5 18,5 7

7610 10-3/8 10 20,2 29 22 18 22 11

7610 12-3/8 12 20,2 29 22 18 22 12

Kombinierbar mit Hohlschrauben Mod. 7632 02, 
7632 03

Schwenkringstück 2-fach Mod. 7640

Kombinierbar mit Hohlschrauben  
Mod. 7632 02, 7632 03

PRODUKTÜBERSICHT

Mod. A F G L M N V W Gewicht (g)

7640 4-1/8 4 22,3 11,6 15,5 10,7 21 11 14 6

7640 6-1/8 6 22,3 11,6 15,5 10,7 21 11 14 7

7640 6-1/4 6 26,6 13,9 18,5 12,7 24,5 15,5 18,5 9

7640 8-1/8 8 26,6 13,9 15,5 12,7 22 11 14 10

7640 8-1/4 8 26,6 13,9 18,5 12,7 24,5 15,5 18,5 10

7640 10-1/4 10 31 16 18,5 15 26,5 15,5 18,5 13
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Hohlschraube 2-fach Mod. 7632

Kombinierbar mit Schwenkringstücken  
Mod. 7610, 7640

PRODUKTÜBERSICHT

Mod. D H L S SW Gewicht (g)

7632 02-1/8 G1/8 5 38,5 15,5 13 14

7632 02-1/4 G1/4 6 46 18,5 17 29

7632 02-3/8 G3/8 7 54 22 20 45

Hohlschraube 3-fach Mod. 7632

Kombinierbar mit Schwenkringstücken  
Mod. 7610, 7640

PRODUKTÜBERSICHT

Mod. D H L S SW Gewicht (g)

7632 03-1/8 G1/8 5 54 15,5 13 18

7632 03-1/4 G1/4 6 64,5 18,5 17 39
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Hohlschraube 2-fach mit Schwenkringstück Mod. 7612 -02

PRODUKTÜBERSICHT

A D E G H L N S W SW Gewicht (g)

7612 02-4-1/8 4 G1/8 7,75 11,6 5 38,5 21 15,5 14 13 21

7612 02-6-1/8 6 G1/8 7,75 11,6 5 38,5 21 15,5 14 13 21

7612 02-6-1/4 6 G1/4 9,25 13,9 6 46 24,5 18,5 18,5 17 40

7612 02-8-1/8 8 G1/8 7,75 13,9 5 38,5 22,5 15,5 14 13 24

7612 02-8-1/4 8 G1/4 9,25 13,9 6 46 24,5 18,5 18,5 17 42

7612 02-10-1/4 10 G1/4 9,25 16,1 6 46 27 18,5 18,5 17 44

7612 02-10-3/8 10 G3/8 11 20,2 7 54 29 22 22 20 67

7612 02-12-3/8 12 G3/8 11 20,2 7 54 29 22 22 20 69

Mit O-Ring montiert, zylindrisch

Hohlschraube 3-fach mit Schwenkringstück Mod. 7612 -03

PRODUKTÜBERSICHT

A D E G H L N S W SW Gewicht (g)

7612 03-4-1/8 4 G1/8 7,75 11,6 5 54 21 15,5 14 13 29

7612 03-6-1/8 6 G1/8 7,75 11,6 5 54 21 15,5 14 13 30

7612 03-6-1/4 6 G1/4 9,25 13,9 6 64,5 24,5 18,5 18,5 17 55

7612 03-8-1/8 8 G1/8 7,75 13,9 5 54 22,5 15,5 14 13 34

7612 03-8-1/4 8 G1/4 9,25 13,9 6 64,5 24,5 18,5 18,5 17 57

7612 03-10-1/4 10 G1/4 9,25 16,1 6 64,5 27 18,5 18,5 17 62

Mit O-Ring montiert, zylindrisch
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Hohlschraube 2-fach mit Schwenkringstück 2-fach Mod. 7642 -02

PRODUKTÜBERSICHT

Mod. A D E F G H L M N S W SW Gewicht (g)

7642 02-4-1/8 4 G1/8 7,75 22,3 11,6 5 38,5 10,7 21 15,5 14 13 26

7642 02-6-1/8 6 G1/8 7,75 22,3 11,6 5 38,5 10,7 21 15,5 14 13 28

7642 02-6-1/4 6 G1/4 9,25 26,6 13,9 6 46 12,7 24,5 18,5 18,5 17 48

7642 02-8-1/8 8 G1/8 7,75 26,6 13,9 5 38,5 12,7 22 15,5 14 13 33

7642 02-8-1/4 8 G1/4 9,25 26,6 13,9 6 46 12,7 24,5 18,5 18,5 17 50

7642 02-10-1/4 10 G1/4 9,25 31 16 6 46 15 26,5 18,5 18,5 17 56

Mit O-Ring montiert, zylindrisch

Hohlschraube 3-fach mit Schwenkringstück 2-fach Mod. 7642 -03

PRODUKTÜBERSICHT

Mod. A D E F G H L M N S W SW Gewicht (g)

7642 03-4-1/8 4 G1/8 7,75 22,3 11,6 5 54 10,7 21 15,5 14 13 37

7642 03-6-1/8 6 G1/8 7,75 22,3 11,6 5 54 10,7 21 15,5 14 13 39

7642 03-6-1/4 6 G1/4 9,25 26,6 13,9 6 64,5 12,7 24,5 18,5 18,5 17 67

7642 03-8-1/8 8 G1/8 7,75 26,6 13,9 5 54 12,7 22,5 15,5 14 13 47

7642 03-8-1/4 8 G1/4 9,25 26,6 13,9 6 64,5 12,7 24,5 18,5 18,5 17 71

7642 03-10-1/4 10 G1/4 9,25 31 16,1 6 64,5 15 27 18,5 18,5 17 79

Mit O-Ring montiert, zylindrisch
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Reduzierung Mod. 7800

PRODUKTÜBERSICHT

Mod. A B G L1 L Gewicht (g)

7800 4-6 4 6 9,4 14,5 29,5 2

7800 4-8 4 8 9,4 14,5 30,5 3

7800 6-8 6 8 11,6 15,5 31,5 4

7800 6-10 6 10 11,6 15,5 34 4

7800 6-12 6 12 11,6 16,5 35,5 4

7800 8-10 8 10 13,9 16,5 35 5

7800 8-12 8 12 13,9 17,5 37 6

7800 10-12 10 12 16,1 18,5 37,5 7

7800 10-14 10 14 16,1 22,5 39 7

Winkelsteckanschluss Mod. 7555

PRODUKTÜBERSICHT

Mod. A B G L L1 M T Gewicht (g)

7555 4-4 4 4 9,4 21 7 16,5 16,5 2

7555 6-6 6 6 11,6 23 8 18,5 17,5 4

7555 8-8 8 8 13,9 25 9 20,5 18,5 5

7555 10-10 10 10 16,1 28,5 10 24 21 8

7555 12-12 12 12 20,2 32 13 28 23 12

Gerader Verbinder Mod. 7580

PRODUKTÜBERSICHT

Mod. A G L Gewicht (g)

7580 4 4 9,4 29 4

7580 6 6 11,6 31 6

7580 8 8 13,9 33,5 9

7580 10 10 16,1 38,5 11

7580 12 12 20,2 39,5 18
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Winkel-Anschluss Mod. 7550

PRODUKTÜBERSICHT

Mod. A G M S T1 T2 Gewicht (g)

7550 4 4 9,4 16,5 4 9,2 6,5 4

7550 6 6 11,6 18,5 4 11,4 7,5 6

7550 8 8 13,9 20,5 4 13,7 8,5 9

7550 10 10 16,1 24 4 15,8 8 12

7550 12 12 20,2 28 4 9 9,6 20

7550 16 16 27 33,5 - - - 42 *

* ohne Befestigungsbohrung

T-Anschluss Mod. 7540

PRODUKTÜBERSICHT

Mod. A G L M S T T1 T2 Gewicht (g)

7540 4 4 9,2 33 16,5 4 13 9,2 6,5 6

7540 6 6 11,6 37 18,5 4 15 11,4 7,5 9

7540 8 8 13,9 41 20,5 4 17 13,7 8,5 14

7540 10 10 16,1 48 24 4 16 15,8 8 18

7540 12 12 20,2 56 28 4 19,2 9 9,6 30

7540 16 16 27 67 33,5 - - - - 61 *

* = ohne Befestigungsbohrung

Verteiler-Anschluss Mod. 7545

PRODUKTÜBERSICHT

Mod. A B G L M N S T T1 T2 Gewicht (g)

7545 6-4 6 4 11,6 55,5 9,6 23,5 4 32,5 11 7,5 12

7545 8-6 8 6 13,9 64 11,5 26,5 4 38,2 13,5 9 18

7545 10-8 10 8 16,1 78,5 14,1 30 4 45,8 16 10,5 27



Modell- und Maßänderungen vorbehalten. 
Unsere AGBs finden Sie auf www.camozzi.de.
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Y-Anschluss Mod. 7560

PRODUKTÜBERSICHT

Mod. A B F L M S T T1 T2 Gewicht (g)

7560 4 4 4 18,2 33 9 4 10,8 9,5 13 6

7560 6 6 6 23 35 11,4 4 14,5 11,5 13,5 9

7560 8 8 8 27,2 39,5 13,5 4 17 14 14,5 15

7560 10 10 10 31,7 46 15,8 4 16,5 16 16,5 19

7560 6-4 6 4 18,5 33,5 9 4 12,2 11,6 14,5 7

7560 8-6 8 6 23 36 11,4 4 14,5 14 15,5 11

7560 10-8 10 8 26,2 40 12,7 4 16,5 15,5 16 16

4-fach Verteiler mit Steckanschluss Mod. 7575

PRODUKTÜBERSICHT

Mod. A B F F1 L M S T T1 T2 Gewicht (g)

7575 6-4 6 4 20,5 17 33,5 8,3 4 14,5 20,5 13,5 12

7575 8-6 8 6 25 21 37 10,2 4 16,5 25 14,5 17

Verbindungs-Stecker Mod. 7950

PRODUKTÜBERSICHT

Mod. B L L1 Gewicht (g)

7950 4 4 37 14 1

7950 6 6 39 15 1

7950 8 8 41 16 1

7950 10 10 44 18,5 1

7950 12 12 49 19 1


