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Valvulas y electrovalvulas
Serie NA

3/2-5/2-5/3vias CCCOCP
con configuracion de orificios sequn norma NAMUR

VALVULAS Y ELECTROVALVULAS SERIE NA

El orificio de la valvula esta disefiado segun la norma NAMUR . Es posible equipar las
electrovalvulas con diferentes tipologias de bobinas segun las normativas UL, Atex.

CARACTERISTICAS GENERALES

Construccion de corredera (servopiloteada)
Funciones valvula 3/2NC/NO-5/2-5/3CCCOCP
Material cuerpo AL
corredera inox
juntas NBR
Fijacion mediante dos orificios pasantes en el cuerpo ¢ 5
Conexion 2-4=NAMUR
1-3-5=G1/4
Instalacion directamente sobre la base NAMUR

Temperatura de trabajo 0 + 60°C (con aire seco -20°C)

Presion de trabajo 1,5-10 bardoble solenoide
2,5-10 barsimple solenoide

Presion nominal 6 bar

Caudal nominal Qn=1300 Nl/min

Diametro nominal 8mm

Fluido aire filtrado sin lubrificacion.

En el caso de usar aire lubrificado, recomendamos aceite ISOVG32 y no interrumpir la lubrificacion.

Productos para aplicaciones industriales. 2.30.01
Condiciones Generales de Venta disponibles en www.camozzi.com. ﬁ



¢«

CAMOZZI ELECTROVALVULAS - VALVULAS NEUMATICAS - BATERIAS DE VALVULAS > VALVULAS Y ELECTROVALVULAS SERIE NA VALVULAS Y ELECTROVALVULAS 2019

Automation

EJEMPLO DE CODIFICACION

NA 5 4N | - | 15 - | 02 | - | w7z 7

NA SERIE
NAMUR

5 N° ViAS/FUNCIONES:
3=3/2NC
4=3/2N0
5=5/2
6=5/3CC
7=5/3C0
8=5/3CP

4N CONEXION:
4N = G1/4 alimentacion

Utilizaciones seguin la norma NAMUR

1 5 ACCIONAMIENTO: ;
11 =doble solenoide
15 =simple solenoide / retorno muelle
33 = neumatico / neumatico
35 = neumatico / retorno con muelle

02 INTERCARA SOLENOIDE:

02 =mec.sol. 22x 22
IL

VALVULAS Y ELECTROVALVULAS SERIE NA

U 7 MATERIALES SOLENOIDE / DIMENSIONES SOLENOIDE:
A8=PPS/30x30
G7=PA/22x22
G8=PA/30x30 (s6lo 24V DC)
H8 = PA antiextinguente y antideflagrador /30 x 30
U7 =PET/22x22

7 TENSIONES SOLENOIDE:
Ver seccion solenoides pag.2.2.35.01

TIPOS DE ACCIONAMIENTO MANUAL

Ejemplo de electrovalvula biestable estandar Ejemplo de electrovalvula monoestable (IM) y biestable a palanca

(1L).

2.30.02 Productos para aplicaciones industriales.
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I Electrovalvula 5/2 vias monoestable
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I Electrovalvula 3/2 vias biestable
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I Electrovalvula 5/2 vias biestable
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I Valvula neumatica biestable 5/2 vias
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I Valvula neumatica monoestable 5/2 vias
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I Valvula neumatica 5/3 vias CC CO CP
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I Placa base individual Mod. NA54-PC
Separador para montaje de solenoide Serie H8
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