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Cilindros de carrera corta
Serie QN

Simple efecto, no magnéticos
@8,12,20,32,50,63 mm

CILINDROS DE CARRERA CORTA SERIE QN

Los cilindros de carrera corta de la Serie QN, Las carreras disponibles estan indicadas
de simple efecto, han sido realizados para en la tabla de la siguiente pagina

ser instalados en espacios reducidos.

Las carreras posibles con estos cilindros

son las expuestas en la tabla.

Su realizacion compacta es sinénimo de

robustez, utilizandose principalmente

como cilindros de posicionamiento y de

bloqueo.

CARACTERISTICAS GENERALES

Tipo de construccion compacto

Funcionamiento simple efecto
Materiales cuerpo en AL anodizado - juntas en NBR - otros materiales en INOX y laton
Presidn de trabajo P.min 2 bar P.max 10 bar
Temperatura de trabajo 0°C =+ 80°C (con aire seco -20°C)
Fluido aire filtrado, sin lubricacion. En el caso de usar aire lubrificado recomendamos utilizar aceite ISOVG32 y no interrumpir la
lubrificacion.
Didmetro ©8,12,20,32,50,63
Carreras ver tabla
Sujecion por medio de tornillos en el cuerpo
Productos para aplicaciones industriales. 2.05.01

Conditions générales de vente et de garantie disponibles sur www.camozzi.com.
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Automation

TABLA CARRERAS ESTANDAR PARA CILINDROS SERIE QN

CARRERAS ESTANDAR
/]

8

12

20

32 x
50

63

X X X &

X X X X X

EJEMPLO DE CODIFICACION
QN 1 A 50 A 25
QN SERIE

CILINDROS DE CARRERA CORTA SERIE QN

1 FUNCIONAMIENTO: SIMBOLOS NEUMATICOS
1=simple efecto Cs01
A CARACTERISTICAS MATERIALES:
A= vastago INOX rolado - cuerpo AL

50 DIAMETRO:
08=8mm
12=12mm
20=20mm
32=32mm
50=50mm
63 =63mm

A TIPO CONSTRUCTIVO:
A=estandar

2 5 CARRERA (ver tabla)

SiMBOLOS NEUMATICOS

Abajo estan ilustrados los simbolos neumaticos indicados en el EJEMPLO DE CODIFICACION.

Cson

2.05.02 Productos para aplicaciones industriales.
P — Conditions générales de vente et de garantie disponibles sur www.camozzi.com.
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Automation

I Cilindros carrera corta Serie QN - diametros ¢ 8, 12y 20

folnlo

CILINDROS DE CARRERA CORTA SERIE QN

D

DIMENSIONES

Mod. /] ARS8 B o€ D G H P K L M N P Qs Sw THod u Vv z:010
QN1A08A04 8 18 11 4 20 16 5 3,2 58 3 o 17 = M5 = = 8 13,5 =
QN1A12A04 12 20 13 5 25 16 5 3,2 58 3 - 17 - M5 - - 9 16 -
QN1A12A10 12 20 13 5 25 26 5 3,2 58 3 = 30 = M5 = = 9 16 o
QN1A20A04 20 32 20 10 37 20 5 5,5 9 5 8 21 M5 M5 8 2,5 15 21 5,5
QN1A20A10 20 32 20 10 37 32 5 5,5 9 5 8 33 M5 M5 8 2,5 15 21 5,5

I Cilindros carrera corta Serie QN - diametros @ 32,50y 63

DIMENSIONES

Mod. [4] AR B o D E F G H P K L M N P QHs R swo Tt u \Y 7010
QN1A32A05 32 45 32 12 56 48,5 18 26 8,5 5,5 9 5 14,5 27 M6 G1\8 36 10 2,5 18 32 7
QN1A32A10 32 45 32 12 56 48,5 18 32 8,5 5,5 9 5 14,5 33 M6 GI\8 36 10 2,5 18 32 7
QN1A32A25 32 45 32 12 56 48,5 18 57,5 8,5 5,5 9 5 14,5 58,5 M6 GI\8 36 10 2,5 18 32 7

QN1A50A10 50 64 50 16 72 64 20 30 8,5 6,5 10,5 6,3 15,5 31 M8 G1\8 50 13 3,5 25 40 8,5
QN1A50A25 50 64 50 16 72 64 20 575 8,5 6,5 10,5 6,3 155 58,5 M8 G1\8 50 13 B35 25 40 8,5
QN1A63A10 63 80 62 16 88 80 20 35 8,5 8,5 14 8,5 14,5 36 M8 GI\8 62 13 3,5 31 48 8,5
QN1A63A25 63 80 62 16 88 80 20 60,5 8,5 8,5 14 8,5 14,5 62,5 M8 G1\8 62 53 535 il 48 8,5

Productos para aplicaciones industriales. 2.05.03
Conditions générales de vente et de garantie disponibles sur www.camozzi.com. ﬁ



