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Racores accesorios Sprint® 
Serie S2000 en latón

Los racores accesorios Sprint® se 
caracterizan por la gran fiabilidad de las 
roscas hembras, cilíndricas y cónicas, con 
superificies no lisas.  
Los modelos Sprint son dotados de un 
particular sistema de cierre, ya alojado en 
la rosca cónica, que sustituye al empleo de 
colas líquidas o de cinta de teflón (PTFE), 
optimizando la fase de montaje.

Este sistema de cierre permite montar 
y desmontar el racor varias veces sin 
perjudicar el cierre de su rosca.

Conexiones roscadas: cilíndricas (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2), 
                                      cónicas (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)

Racores Accessorios Sprint®CARACTERÍSTICAS GENERALES

Roscas GAS cónico ISO 7 ( BSPT ) 
GAS cilíndrico ISO 228 ( BSP )

Temperatura -40°C ÷ 120°C
Fluido aire comprimido y otros fluidos a baja presión
Materiales latón niquelado y PTFE
Pressión 80 bar
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Racores Mod. S2500

Niple Cónico Sprint®

DIMENSIONES

Mod. A H L SW Peso (g)

S2500 1/8 R1/8 7,5 19,5 12 8

S2500 1/4 R1/4 11 27 14 15

S2500 3/8 R3/8 11,5 28 17 21

S2500 1/2 R1/2 14 33,5 22 39

Racores Mod. S2510

Reducción Cónica Sprint®

DIMENSIONES

Mod. A B H L SW Peso (g)

S2530 1/4-1/8 R1/4 G1/8 11 16 14 9

S2530 3/8-1/8 R3/8 G1/8 11,5 16,5 17 16

S2530 1/2-1/8 R1/2 G1/8 14 19,5 22 13

S2530 3/8-1/4 R3/8 G1/4 11,5 16,5 17 33

S2530 1/2-1/4 R1/2 G1/4 14 19,5 22 32

S2530 1/2-3/8 R1/2 G3/8 14 19,5 22 22

Racores Mod. S2520

Alargador Reducción  
Macho Cónica Sprint®

DIMENSIONES

Mod. A B H L SW Peso (g)

S2520 1/8-1/8 R1/8 G1/8 7,5 17,5 13 11

S2520 1/8-1/4 R1/8 G1/4 7,5 19 17 15

S2520 1/8-3/8 R1/8 G3/8 7,5 20 20 19

S2520 1/4-1/4 R1/4 G1/4 11 22,5 17 17

S2520 1/4-3/8 R1/4 G3/8 11 23,5 20 33

S2520 1/4-1/2 R1/4 G1/2 11 27,5 24 34

S2520 3/8-3/8 R3/8 G3/8 11,5 24 20 36

S2520 3/8-1/2 R3/8 G1/2 11,5 28 24 56

S2520 1/2-1/2 R1/2 G1/2 14 30,5 24 41
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Racores Mod. S2510

Reducción Cónica Sprint®

DIMENSIONES

Mod. A1 A2 H1 H2 L SW Peso (g)

S2510 1/8-1/4 R1/8 R1/4 7,5 11 23,5 14 14

S2510 1/8-3/8 R1/8 R3/8 7,5 11,5 24 17 22

S2510 1/4-3/8 R1/4 R3/8 11 11,5 27,5 17 19

S2510 1/4-1/2 R1/4 R1/2 11 14 30,5 22 33

S2510 3/8-1/2 R3/8 R1/2 11,5 14 31 22 36

Racores Mod. 2541

Niple Macho Giratorio  
Cilíndrico Sprint®

DIMENSIONES

Mod. A B H L SW SW1 Peso (g)

2541 1/8-1/8 G1/8 G1/8 5,5 28 13 14 17

2541 1/4-1/4 G1/4 G1/4 7 31,5 17 14 26

2541 3/8-3/8 G3/8 G3/8 8 34 20 19 39

Racores Mod. S2010

Codo Macho Cónico Sprint®

DIMENSIONES

Mod. A E H SW Peso (g)

S2010 1/8 R1/8 11,5 7,5 9 9

S2010 1/4 R1/4 13,5 11 12 17

S2010 3/8 R3/8 15,5 11,5 14 25

S2010 1/2 R1/2 16 14 16 47

Racores Mod. S2020

Codo Hembra Macho Sprint®

DIMENSIONES

Mod. A B E H M SW Peso (g)

S2020 1/8-1/8 R1/8 G1/8 11,5 8,5 19 11 16

S2020 1/4-1/4 R1/4 G1/4 15 11 23 13 27

S2020 3/8-3/8 R3/8 G3/8 15 11,5 25 15 33

S2020 1/2-1/2 R1/2 G1/2 17,5 14 31,5 20 62
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Racores Mod. S2050

T.M.M.F. Sprint®

DIMENSIONES

Mod. A B E H L M SW Peso (g)

S2050 1/8-1/8 R1/8 G1/8 11,5 8,5 37 19 12 14

S2050 1/4-1/4 R1/4 G1/4 15 11 46 23 13 44

S2050 3/8-3/8 R3/8 G3/8 15 11,5 48,5 25 16 59

S2050 1/2-1/2 R1/2 G1/2 17,5 14 60,5 31,5 20 81

Racores Mod. S2060

T.F.M.F. Sprint®

DIMENSIONES

Mod. A B E H M SW Peso (g)

S2060 1/8-1/8 R1/8 G1/8 11,5 8,5 19 12 31

S2060 1/4-1/4 R1/4 G1/4 15 11 23 13 38

S2060 3/8-3/8 R3/8 G3/8 15 11,5 25 16 51

S2060 1/2-1/2 R1/2 G1/2 17,5 14 31,5 20 88

Racores Mod. S2070

T.M.F.F. Sprint®

DIMENSIONES

Mod. A B E H L M SW Peso (g)

S2070 1/8-1/8 R1/8 G1/8 11,5 8,5 37 19 12 30

S2070 1/4-1/4 R1/4 G1/4 15 11 46 23 13 36

S2070 3/8-3/8 R3/8 G3/8 15 11,5 48,5 25 16 51

S2070 1/2-1/2 R1/2 G1/2 17,5 14 60,5 31,5 20 89
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Racores Mod. S2080

Te Macho Sprint®

DIMENSIONES

Mod. A E H SW Peso (g)

S2080 1/8 R1/8 11,5 7,5 9 14

S2080 1/4 R1/4 13,5 11 12 31

S2080 3/8 R3/8 15,5 11,5 14 50

S2080 1/2 R1/2 16 14 16 63

Racores Mod. S2090

T.M.F.M. Sprint®

DIMENSIONES

Mod. A B E H M SW Peso (g)

S2090 1/8-1/8 R1/8 G1/8 11,5 8,5 19 12 22

S2090 1/4-1/4 R1/4 G1/4 15 11 23 13 16

S2090 3/8-3/8 R3/8 G3/8 15 11,5 25 16 59

S2090 1/2-1/2 R1/2 G1/2 17,5 14 31,5 20 80

Racores Mod. 2612

Tapón Macho Cilíndrico

DIMENSIONES

Mod. A L SW Peso (g)

2612 M5 M5 5.5 2 1

2612 M7 M7 7 4 2

2612 1/8 G1/8 8.5 4 5

2612 1/4 G1/4 9.5 6 9

2612 3/8 G3/8 10.5 8 17

2612 1/2 G1/2 11.5 12 25

Nuevos modelos

Racores Mod. S2610

Tapón Macho Cilíndrico Sprint®

DIMENSIONES

Mod. A L SW Peso (g)

S2610 1/8 G1/8 7.5 4 3

S2610 1/4 G1/4 9 6 6

S2610 3/8 G3/8 10 8 12

S2610 1/2 G1/2 11 10 21
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Racores Mod. S2615

Tapón Macho retráctil 
Cónico Sprint®

DIMENSIONES

Mod. A L SW Peso (g)

S2615 1/8 R1/8 8 5 2

S2615 1/4 R1/4 10 7 6

S2615 3/8 R3/8 10 8 12


