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Druckregler-Einsatz
Serie TC

Fur Sauerstoffanwendungen, ohne Sekundarentliftung
Anschlisse: Patrone, G1/8" und 1/8" NPTF

» Kompaktes Design
» Hohe Leistungsfahigkeit

» Montagefreundlich

™~

» Materialkompatibilitat
mit einer Vielzahl von
gasformigen Medien

DRUCKREGLER-EINSATZ SERIE TC

Die Patronenbauweise dieses Die kompakte Patronenbauweise
Reglers der Serie TC ist hervorragend erlaubt es, den Reglerin einen einfach
fiir Anwendungen geeignet, wo herzustellenden Sitz zu integrieren
Einzelkomponenten in kundenspezifische und dadurch die Montage deutlich
pneumatische Systeme, beziehungsweise zu erleichtern. Verwendet werden
Ventilblocke integriert werden. Werkstoffe wie PPS fiir den Grundkdrper

und FKM fir die Dichtungen, um volle
Materialkompatibilitdt mit einer
Vielzahl von gasformigen Medien zu
gewadhrleisten.

ALLGEMEINE KENNGROSSEN

Bauart Kompakt, Formmembrane

Werkstoffe Siehe Beschreibung der Bauteile

Anschluss Patrone, G1/8" oder 1/8" NPTF (nur Version mit Kérper in Aluminium)
Montage Leitungseinbau, Patrone (beliebig)

Betriebstemperatur -5°C +50°C

Eingangsdruck 0+10bar

Ausgangsdruck 0+0.5bar,0+2bar,0+3bar,0+4bar

Sekundarentliiftung Ohne

Durchfluss Siehe Durchflussdiagramme

Medium Luft, Inert-/medizinische Gase und Sauerstoff

Wiederholgenauigkeit +0,2% FS

5.04.01 Modell- und MaRanderungen vorbehalten.
- Unsere AGBs finden Sie auf www.camozzi.de.
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MODELLBEZEICHNUNG
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Tc SERIE

BAUGROSSE

REGLER

BETRIEBSDRUCK:
1=0+0.5bar
2=0+2bar
3=0+3bar
4=0+4bar

W 0 (=

BAUART:
1 =ohne Sekunddrentliftung

[

c ANSCHLUSSE:
C=Patrone
1/8=G1/8"
1/8TF=1/8" NPTF

V WERSTOFF DICHTUNGEN:
V=FKM

DRUCKREGLER-EINSATZ SERIE TC

OXZ VERSION:
0X1 = Sauerstoff (Restpartikel < 550 mg/m?)
0X2 = Sauerstoff (Restpartikel < 33 mg/m?)

Druckregler-Einsatz Serie TC - Beschreibung der Bauteile

BESCHREIBUNG DER BAUTEILE

I~ 8 BAUTEILE WERKSTOFFE

7 1 = Grundkorper Aluminium eloxiert
¥

6 2 = Untere Feder Edelstahl

5 3 = Filhrungseinsatz PPS
¥l+ 4 = VentilstoRel Edelstahl
— 5 = Korper PPS
¥3 6 = Ventilfiihrung PPS

2 7 = Membrane FKM

8 = Gehduse Polyamid
1 Dichtungen FKM
Modell- und MaRdnderungen vorbehalten. 5.04.02

Unsere AGBs finden Sie auf www.camozzi.de.
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DURCHFLUSSDIAGRAMME bei Betriebsdruck 0.5 und 2 bar
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DURCHFLUSSDIAGRAMME bei Betriebsdruck 3 und 4 bar
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5.04.03 Modell- und MaRanderungen vorbehalten.

Unsere AGBs finden Sie auf www.camozzi.de.
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I Druckregler-Einsatz, Patronenbauweise
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DRUCKREGLER-EINSATZ SERIE TC

PRODUKTUBERSICHT

Mod.

TC1-R11-C-V-OX1

TC1-R11-C-V-0X2 PROT
TC1-R21-C-V-0X1 B
TC1-R21-C-V-0X2 Lol

PRO1 = Regler ohne
Sekunddrentliftung

TC1-R31-C-V-0X2
TC1-R41-C-V-0X1
TC1-R41-C-V-0X2

I Druckregler-Einsatz, Kérper in Aluminium
——————————————— M3x0.5

*flr die Anschlussart (G1/8" oder 1/8" NPTF) siehe Ol

Modellbezeichnung
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PRODUKTUBERSICHT
Mod.
TC1-R11-*-V-0X1

TC1-R11-%-V-0X2 PRO1
TC1-R21-*-V-0X1

)
1
-

PRO1 = Regler ohne

m Sekundarentliftung

TC1-R41-*-V-0X1
TC1-R41-%-V-0X2

Modell- und MaB&nderungen vorbehalten. 5.04.04
Unsere AGBs finden Sie auf www.camozzi.de. ﬁ



<

CAMOZZI  DRICKREGLER > DRUCKREGLER-EINSATZ SERIE TC DRUCKLUFTAUFBEREITUNG 2019

Automation

Einbauzeichnung fiir Regler Serie TC, Patronenbauweise
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5.04.05 Modell- und MaRanderungen vorbehalten.

Unsere AGBs finden Sie auf www.camozzi.de.
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